The power behind competitiveness

Delta Ultron seria HPH

Seria HPH, tréjfazowa
160 - 200 kVA

Wysoce niezawodna i wydajna ochrona dla srednich przedsiebiorstw

Nowe zasilacze awaryjne UPS Ultron serii HPH o mocy 160-200 kVA to urzgdzenia typu online z podwdjng konwersjg napieg,
oferujgce najlepsze w swojej klasie potgczenie maksymalnej dostepnej mocy, niespotykanej sprawnosci i doskonatej wydajnosci.
Przeznaczone sg do zasilania srednich centrow danych i innych zastosowan o znaczeniu krytycznym wymagajacych zabezpieczen
0 wysokiej niezawodnosci. Dzieki doswiadczeniu firmy Delta i umiejetnosciom jej inzynieréw zasilacze Ultron serii HPH cechujg sie
niskim THDi <3%, sprawnoscig AC-AC az do 96,5% i wysokim wspotczynnikiem mocy wejsciowej >0,99, dzieki czemu Catkowity Koszt
Posiadania (TCO) jest nizszy. Gtéwne cechy wysoce niezawodnych zasilaczy Ultron serii HPH obejmujg redundnacje kluczowych
elementéw oraz proaktywne wykrywanie stanu baterii. Wigksza dostepno$c¢ i lepsze parametry mocy zasilaczy Ultron HPH o mocy
160-200 kVA czynig je idealnym narzedziem do ochrony dziatalno$ci srednich przedsigbiorstw.

Najwyzsze parametry i sprawnos¢
» Wiodgca sprawnos¢ AC-AC az do 96,5% (99% w trybie ECO) zmniejsza zuzycie
energii elektrycznej,

 Niski poziom zaktécen harmonicznych (THDi<3%) i wysoki wspétczynnik mocy
wejsciowej (>0,99) zmniejszajg straty.

Gwarantowana niezawodnos$¢

* Opcjonalny, redundantny kontroler obstuguje podwdjng szyne CAN, zapewniajgc
wysokg dostepnosé systemu,

» Proaktywne wykrywanie starzenia sig¢ baterii gwarantuje wysokg niezawodnos¢,

 tatwa kontrola rejestru zdarzen za pomocg panelu dotykowego oraz aktualizacja
oprogramowania za posrednictwem portu USB.

Wieksza elastycznos¢
* Rozbudowa réwnolegta do 8 jednostek o tgcznej mocy 1,6 MVA,
« Elastyczna konfiguracja baterii (od 30 do 46 szt.),

* Mozliwos¢ podtgczenia przewodow od gory lub od dotu w ramach pojedynhczej
szafy.

tatwe zarzadzanie

* Przyjazny dla uzytkownika, kolorowy, 10" wyswietlacz LCD z panelem
dotykowym umozliwia tatwe zarzgdzanie zasilaczem UPS,

* Informacje dotyczace otoczenia, takie jak stan zabezpieczen oraz temperatura
moga byc¢ zintegrowane z zasilaczem UPS w celu ich fatwego monitorowania z
poziomu wyswietlacza LCD zasilacza,

» Zasilacze wyposazone w system zarzadzania bateriami firmy Delta umozliwiajg
integracje informacji dotyczcaych baterii z zasilaczem UPS w celu ich tatwego
monitorowania z poziomu wyswietlacza LCD zasilacza.
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Delta Ultron seria HPH

Seria HPH, tréjfazowa
160 - 200 kVA

Specyfikacja techniczna

Model

HPH-160K HPH-200K

Moc znamionowa

160 kVA* / 150 kW 200 kVA /200 kW

Wejscie Napigecie znamionowe
Zakres napiecia
THDi
Czestotliwosé

220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
176 ~ 276 V AC (petne obcigzenie)
<8% **

40 ~70 Hz

Przyjazny dla uzytkownika,
10" kolorowy ekran dotykowy

Wyjscie Napiecie
THDu
Czestotliwos¢
Regulacja czestotliwosci
Przecigzalnos¢

220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
<0,5% (obcigzenie liniowe)

50/60 Hz

+0,05 Hz (zasilanie z baterii)

<£125%: 10 minut; £150%: 1 minuta

Wyswietlacz 10", kolorowy ekran dotykowy
Interfejsy Standard Port RS-232 x 1, port rownolegty x 2, port USB x 3, Wysoki poziom integragji
komunikacyjne port RS485 x 1, ztgcze kart Relay 1/0 x 1, ztagcze REPO x 1, z czterema wbudowanymi
cyfrowe wejscia sygnatowe x 4, cyfrowe wyjscia sygnatowe x 6, roztgcznikami
czujnik temperatury baterii x 4, ztgcze wykrywania zewnetrznego
roztgcznika x 4, port RJ-45 x 1, port Ethernet x 1 Widok ztylu  Po usunieciu
Opcja Karta Relay I/0, przewdd czujnika temperatury szafy/stojaka z bateriami tylnej Sciany
Zgodnos¢ Bezpieczenstwo CE, RCM
Sprawnosé Tryb AC-AC do 96,5%
Tryb ECO 99%
Baterie Napiecie znamionowe +240V DC

Napiecie tadowania
Liczba baterii

+272 V DC (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
30 ~ 46 szt. (domysinie: 40 szt.)

Warunki Wysokos¢

eksploatacji Temperatura pracy
Poziom hatasu
Wilgotnos¢ wzgledna

State, symetryczne zaciski
pozwalajg unika¢ zaginania
0~40°C przewodow

1000 metréw (bez obnizenia parametréow znamionowych)

<70 dB
0 ~ 95% (bez kondensacji)

Inne Redundancja réwnolegta Maksymalnie 8 jednostek
Zdalny wytacznik awaryjny (REPO) Tak
Uruchomienie z baterii Tak
Dane fizyczne ~ Wymiary (szer. x gteb. x wys.) 600 x 1100 x 1600 mm
Waga 339 kg 376 kg

* Moc znamionowg mozna zmieni¢ z domysinych 160 kVA na 150 kVA za pomocg ekranu dotykowego.

** Gdy THDu na wej$ciu wynosi mniej niz 1%.
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Delta oferuje
petng game zasilaczy UPS
o mocy od 600 VA do 4000 kVA
pozwalajgcych spemic
wszelkie wymagania
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% $GS iz SGS " SGS
System produkcji Delta Certyfikat IECQ
posiada certyfikat zgodno$ci  zarzadzania
z normami ISO 9001 przetwarzaniem
oraz ISO 14001 substanciji

niebezpiecznych
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Smarter. Greener. Together.



